
メモリ(435-2/4のみ)
計測プログラム(435-2/4のみ)

定期印刷(435-1/3のみ)

P=０ (435-3/4のみ)
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取扱説明書(Ｖ2.10)

testo 435

testo435マルチ環境計測器取扱説明書　0977.4350J/07  (10.2013)



Copyright(C) by ２０１３ Testo AG,Testo K.K..  All rights reserved. 
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　　環境の保護：

　取使用済み電池を廃棄するときは、所管自治体の廃棄方法に関する定めに従って
　処分してください。

　本製品を廃棄する場合は、所管自治体の電子部品あるいは電子製品の廃棄方法
　に関する定めに従って処分するか、testo社に返送してください。
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※ プリンタとの距離が近すぎたり、他の赤外線機器や蛍光灯等の近くで印刷すると、文字化けが

　  発生する場合があります。計測器とプリンタの距離を80cm以上とるか、外乱光の発生源から遠

　  ざけて使用して下さい。
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圧の演算については２２ページの
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ボタンで　　　　　の各メニューに移ります。
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同様手順で
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ボタンで　計測ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 　の各メニューに移ります。

ボタンで　平均  の各メニューに移ります。OK
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１

計測器の設置場所が変わると計測値に影響します。ゼロ調整後は他の場所に移動

しないで計測して下さい。ゼロ調整は場所移動による計測値のズレや長期使用に

よるセンサのドリフト ( ズレ ) を補正し、 正しい計測値を表示します。

ゼロ調整は測定範囲の０～２５％の間で可能です。
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給排気口の風量計測には風量ファンネルセット(製品型番：0563 4170)と　100mmベーン式

プローブ(製品型番：0635 9435) を組み合わせた方法をおすすめします。
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給排気口の風量計測には風量ファンネルセット(製品型番：0563 4170)と　100mmベーン式

プローブ(製品型番：0635 9435) を組み合わせた方法をおすすめします。
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サービスセンターへご連絡ください。

お買上げの販売店またはテストーサービスセンターへご連絡ください。

株式会社テストー サービスセンター（修理・校正）

〒２２２ ００３３
 横浜市港北区新横浜２-２-１５  パレアナビル7F

TEL.０４５４７６２２６６ TEL.０４５４７６２２７７

-

- - - -



無線モジュール（日本では未対応）、
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220 x 74 x 46mm（435-1/2） 225 x 74 x 46mm（435-3/4）
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ベーン式プローブ、直径100mm 0635 9435

0554 0549

:日本のコンセントでご使用の場合は、電源交換プラグが必要です。




